
常问问题 �06/2015

1FK7第二代电机的电缆选型
(S120驱动系统)
1FK7 G2，Cable Selection, S120

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477554
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1 概述
SINAMICS S120 功率模块与西门子第二代 1FK7 伺服电机之间需要配置动力电

缆和编码器信号电缆。如采用不同的功率模块则需选配不同的电缆，本文对电缆

的选型做一个大概的介绍。

2 动力电缆的选型

2.1 动力电缆概述

不同的电机模块，与伺服电机连接的动力电缆不同，主要有以下几种：

电缆类型 图片 订货说明

带 SPEED-CONNECT连接器的

电源电缆

连接≤30A 的书本型电机模

块（1.6Kw-16Kw）

订购预制电缆(包含

电机连接头及功率模

块连接头)

带 SPEED-CONNECT连接器的

电源电缆

连接≤30A 的书本型电机模

块（1.6Kw-16Kw）

订购预制电缆(一端

芯线端外露，另一端

带电机连接头)，除

订购电缆外还需订购

电机模块端子连接器

(订货号：6SL3162-
2MA00-0AA0)

带 SPEED-CONNECT连接器的

电源电缆

连接>30A 的书本型电机模块

（24Kw-107Kw）

订购预制电缆，一端

环形电缆连接片，另

一端带电机连接头

带 SPEED-CONNECT连接器的

电源电缆

连接 PM340 功率模块(90Kw

以下)

订购预制电缆，一端

是散线的接线端子，

另一端带电机连接头

2.2 1FK7 侧电机电缆接头

1FK7 电机侧的电机电缆接头有两种形式，Speed-Connect 和 Full-thread 两种，

在 2012 年 9 月之前出厂的 1 代 1FK7 电机（1FK7xxx-5 和 1FK7xxx-7）采用的

Full-thread 接口的连接器，之后的 1 代 1FK7 电机及 2 代 1FK7 电机均采用的
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Speed-Connect 连接器，图 2-1 左为 Speed-Connect 连接器，在接口正上方有

一个三角形标记，用来对齐公头。

图 2-1 电机侧电机电缆连接器

电机电缆与电机连接器的兼容性，电机 Speed-connect 连接器兼容新的 Speed-
connect 和旧的 Full-thread 电机电缆，而 Speed-Connect 电机电缆只能连接电

机的 Speed-Connect 连接器，如图 2-2 所示。

图 2-2 电机电缆与电机连接器的兼容性

对于不同功率的电机，其接头尺寸不一样，因此需要在 PM21 的电机订货数据中

查找到电机连接头的尺寸。

2.3 1FK7 电机电缆订货信息

(1) 用于 SINAMICS S120 功率模块 PM340 上带抱闸、带 SPEED-CONNECT
连接器的 1FK7 电机动力电缆
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(1) 用于 SINAMICS S120 功率模块 PM340 上无抱闸、带 SPEED-CONNECT 连接器

的 1FK7 电机动力电缆

(2) 用于 SINAMICS S120 书本型电机模块上的无抱闸电机/带 SPEED-CONNECT 连

接器的 1FK7 电机动力电缆
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(3) 用于 SINAMICS S120 书本型电机模块上的带抱闸电机/带 SPEED-CONNECT 连

接器的 1FK7 电机动力电缆

3 编码器电缆的选型

3.1 带 Drive-CLiQ 接口的 1FK7 电机

 1FK7 电机的编码器接口分为 2 种，Drive-CLiQ 接口和非 Drive-CLiQ 接口。

对于 Drive-CLiQ 接口电机，直接选择带有 24V 供电的绿色 Drive-CLiQ 电缆即可，

非常方便。具体订货号可以在选型样本 PM21 中可以找到，图 3-1 为此电缆的选

型数据。
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图 3-1   24V Drive-CLiQ 电缆

3.2 非 Drive-CLiQ 接口的 1FK7 电机

对于不带 Drive-CLiQ 接口的 1FK7 电机，必须选择 SMC 编码器信号转换模块来

接收编码器信号，而且需要选择与编码器类型相对应的编码器信号电缆。

(1) SINAMICS S120 编码器模块 SMC10 的连接概述
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(2) SINAMICS S120 编码器模块 SMC20 的连接概述
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4 电缆长度代码
对于电机电缆和编码器信号电缆，电缆的长度均可以通过订货号代码来确定，长

度代码表如下:
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注意：

在 S120 的选型样本 PM21 中，可以直接根据 1FK7 电机的具体型号确定相应的

电机电缆型号，订货信息可以参考样本的 1FK7 电机选型章节。
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