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Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch enthélt Hinweise, die Sie zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von
Sachschaden beachten missen. Die Hinweise zu lhrer personlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck
hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschéaden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefédhrdungsstufe
werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

AGefahr

bedeutet, dass Tod oder schwere Korperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden
Vorsichtsmaflinahmen nicht getroffen werden.

AWarnung

bedeutet, dass Tod oder schwere Korperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden
Vorsichtsmaflinahmen nicht getroffen werden.

/N\Vorsicht

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Kérperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden
VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden
VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

Achtung

bedeutet, dass ein unerwlinschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis

nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefahrdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils hdchsten Stufe verwendet.
Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschaden gewarnt wird, dann kann im selben
Warnhinweis zusétzlich eine Warnung vor Sachschaden angefiigt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zugehdrige Gerat/System darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben
werden. Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerates/Systems durfen nur von qualifiziertem Personal
vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser
Dokumentation sind Personen, die die Berechtigung haben, Gerate, Systeme und Stromkreise gemaf den
Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

BestimmungsgeméRer Gebrauch

Marken

Beachten Sie Folgendes:

AWarnung

Das Gerat darf nur fir die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfalle und nur
in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeraten und -komponenten verwendet
werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgeméafRen Transport, sachgeméafie
Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfaltige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens
AG. Die Ubrigen Bezeichnungen in dieser Schrift kbnnen Marken sein, deren Benutzung durch Dritte fiir deren
Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software gepriift.
Dennoch kdnnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fiir die vollstandige Ubereinstimmung
keine Gewahr (ibernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmafig Uberpriift, notwendige
Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Siemens AG A5E01077140-01 Copyright © Siemens AG 2007.
Automation and Drives ® 04/2007 Anderungen vorbehalten
Postfach 48 48

90437 NURNBERG

DEUTSCHLAND



Vorwort

Zweck des Geratehandbuches

Das vorliegende Geratehandbuch ergénzt die Betriebsanleitung Dezentrales
Peripheriesystem ET 200S. Funktionen, die die ET 200S generell betreffen, finden Sie in der
Betriebsanleitung Dezentrales Peripheriesystem ET 200S.

Die Informationen des vorliegenden Geratehandbuches und der Betriebsanleitung
ermdglichen es Ihnen, die ET 200S in Betrieb zu nehmen.

Erforderliche Grundkenntnisse

Zum Verstéandnis sind allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik
erforderlich.

Giiltigkeitsbereich des Geratehandbuches

Das Geratehandbuch ist gliltig fir das vorliegende ET 200S-Modul. Es enthalt eine
Beschreibung der Komponenten, die zum Zeitpunkt der Herausgabe guiltig sind.

Recycling und Entsorgung

Das vorliegende ET 200S-Modul ist aufgrund seiner schadstoffarmen Ausriistung
recyclingfahig. Fur ein umweltvertrégliches Recycling und die Entsorgung lhres Altgerates
wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb fur Elektronikschrott.

Weitere Unterstiitzung

Bei Fragen zur Nutzung der in diesem Geratehandbuch beschriebenen Produkte, die Sie
hier nicht beantwortet finden, wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner in den fur
Sie zustandigen Vertretungen und Geschéaftsstellen.

http://www.siemens.com/automation/partner

Den Wegweiser zum Angebot an technischen Dokumentationen fir die einzelnen SIMATIC
Produkte und Systeme finden Sie unter:

http://www.siemens.com/automation/simatic/portal

Den Online-Katalog und das Online-Bestellsystem finden Sie unter:
http://www.siemens.com/automation/mall
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Vorwort

Trainingscenter

Um Ihnen den Einstieg in den Umgang mit der ET 200S und das Automatisierungssystem
SIMATIC S7 zu erleichtern, bieten wir entsprechende Kurse an. Wenden Sie sich bitte an lhr
regionales Trainingscenter oder an das zentrale Trainingscenter in D-90327 Nurnberg.
Telefon: +49 (911) 895-3200.

http://www.siemens.com/sitrain

Technical Support
Sie erreichen den Technical Support fir alle A&D-Produkte

® (iber das Web-Formular fiir den Support Request
http://www.siemens.com/automation/support-request

o Telefon: + 49 180 5050 222
e Fax: +49 180 5050 223

Weitere Informationen zu unserem Technical Support finden Sie im Internet unter
http://www.siemens.com/automation/service

Service & Support im Internet

Zusatzlich zu unserem Dokumentations-Angebot bieten wir [hnen im Internet unser
komplettes Wissen online an.

http://www.siemens.com/automation/service&support
Dort finden Sie:

® den Newsletter, der Sie stéandig mit den aktuellen Informationen zu lhren Produkten
versorgt.

e die fur Sie richtigen Dokumente Uber unsere Suche in Service & Support.
® ein Forum, in welchem Anwender und Spezialisten weltweit Erfahrungen austauschen.

® |hren Ansprechpartner fiir Automation & Drives vor Ort (iber unsere Ansprechpartner-
Datenbank.

® Informationen Uber Vor-Ort Service, Reparaturen, Ersatzteile. Vieles mehr steht fiir Sie
unter dem Begriff "Leistungen" bereit.
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Eigenschaften

1.1

Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO0)

Eigenschaften

digitales Elektronikmodul mit vier Eingéngen

Eingangsnennspannung DC 24 V

Diagnose: Kurzschluss

Kurzschlussschutz

geeignet fur Schalter und Naherungsschalter (BEROs)

unterstitzt taktsynchronen Betrieb

erweiterter Temperaturbereich von0 bis 55 °C bei senkrechtem Einbau

Aligemeine Anschlussbelegung

Hinweis
Die Klemmen 4, 8, A4, A8, A3 und A7 stehen nur an bestimmten Terminalmodulen zur
Verflugung.

Anschlussbelegung fir 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO)
Klemme | Belegung Klemme | Belegung Erlauterungen
1 Dlo 5 Dl DIn: Eingangssignal, Kanal n
2 Dl 6 Dls L+: Geberversorgung DC 24 V
3 L+ 7 L+ AUX1: Schutzleiteranschluss oder Potenzialschiene (frei
verwendbar bis AC 230 V)
4 L+ 8 L+
A4 AUX1 A8 AUX1
A3 AUX1 A7 AUX1

Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO)
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Ejgenschaften

1.1 Digitales Elektronikmodul 4D/ DC24\V HF (6ES7131-4BD01-0AB0)

Verwendbare Terminalmodule

Verwendbare Terminalmodule fiir 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO0)

TM-E15C26-A1
(6ES7193-4CA50-
0AAO)

TM-E15C24-A1
(6ES7193-4CA30-
0AAO)

TM-E15C24-01
(6ES7193-4CB30-
0AAO)

TM-E15C23-01
(6ES7193-4CB10-
0AAO)

4— Federklemme

TM-E15526-A1
(6ES7193-4CA40-
0AAO)

TM-E15524-A1
(6ES7193-4CA20-
0AAO)

TM-E15524-01
(6ES7193-4CB20-
0AAO)

TM-E15523-01
(6ES7193-4CB00-
0AAO)

44— Schraubklemme

TM-E15N26-A1
(6ES7193-4CA80-
0AAO)

TM-E15N24-A1
(6ES7193-4CA70-
0AAO)

TM-E15N24-01
(6ES7193-4CB70-
0AAO0)

TM-E15N23-01
(6ES7193-4CB60-
0AAO)
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Anschlussbeispiele

2-Leiter

VAN

DI

3-Leiter

M (AUX1)
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Eijgenschaften

1.1 Digitales Elektronikmodul 4D/ DC24V HF (6ES7131-4BD01-0AB0)

Prinzipschaltbild

Eingangs- 1
elektronik —©
>: N4
] :
Eingangs- )
» [ ET200S- elektronik
a Ruickwand- )- it
he] -
= bus- S
% Anschaltung
> Eingangs-
x 5
elektronik —°
>: N4
] :
Eingangs-
elektronik —°6
>: N4
] :
>: 4
Kurzschluss-
schutz
—03
P1 IM Verpolschutz ——o07
L+ |> O 4*
P2 L og*
* M nur bei Terminalmodulen mit Klemme 4 und 8
Bild 1-1 Prinzipschaltbild des 4DI DC24V HF

Technische Daten 4Dl DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO0)

MaRe und Gewicht

Breite (mm) 15

Gewicht ca.35¢
Baugruppenspezifische Daten

Unterstitzt taktsynchronen Betrieb ja

Anzahl der Eingénge 4

Leitungsléange

e ungeschirmt max. 600 m

e geschirmt max. 1000 m

Parameterlange 3 Byte

Adressraum 1 Byte

Adressraum (gepackt) 4 Bit

Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO)
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Eijgenschaften

1.1 Digitales Elektronikmodul 4D/ DC24\V HF (6ES7131-4BD01-0AB0)

Spannungen, Stréme, Potenziale
Versorgungsnennspannung (vom Powermodul) DC 24 V

e Verpolschutz ja
Potenzialtrennung
e zwischen den Kanalen nein

e zwischen den Kanélen und Rickwandbus  ja

zulassige Potenzialdifferenz

e zwischen verschiedenen Stromkreisen DC75V,AC60V
Isolation geprift mit DC 500 V
Stromaufnahme
e aus Versorgungsspannung abhangig vom Geber
Verlustleistung des Moduls typ. 0,7 W
Status, Alarme, Diagnosen
Statusanzeige grine LED pro Kanal
Alarme
e Prozessalarm parametrierbar
Diagnosefunktionen
e Sammelfehler rote LED "SF"
¢ Diagnoseinformation auslesbar ja
Geberversorgungsausgang
Ausgangsspannung
e Dbelastet min. L+ (-0,5 V)
Ausgangsstrom
o Nennwert 500 mA
e zulassiger Bereich 0 bis 500 mA
Kurzschlussschutz ja, elektronisch’

Daten zur Auswahl eines Gebers

Eingangsspannung

e Nennwert DC 24V

e flr Signal "1" 11 bis 30 V

e flr Signal "0" -30 bis 5V
Eingangsstrom

e bei Signal "1" typ. 8 mA
Eingangsverzdgerung (parametrierbar)

e bei"0" nach "1" 0,1 ms (0,05 bis 0,15 ms)

0,5 ms (0,4 bis 0,6 ms)
3 ms (2,7 bis 3,3 ms)
15 ms (14,85 bis 15,15 ms)

e bei"1" nach"0" 0,1 ms (0,05 bis 0,15 ms)
0,5 ms (0,4 bis 0,6 ms)
3 ms (2,7 bis 3,3 ms)
15 ms (14,85 bis 15,15 ms)

Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1
Anschluss von 2-Draht-BEROs mdglich

e zulassiger Ruhestrom max. 1,5 mA

1 je Modul

Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO)
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Parameter

2.1 Parameter

Die Tabelle zeigt die Parameter fiir Digitale Eingabemodule:

Tabelle 2-1  Parameter fir Digitale Eingabemodule

4DI DC24V HF Wertebereich Voreinstellung Wirkungsbereich
Prozessalarm 3 sperren sperren Modul
freigeben
Eingangsverzogerung ! 0,1 ms 3ms Modul
0,5ms
3ms
15 ms
Diagnose: sperren sperren Modul
Kurzschluss nach M 2 freigeben
Ausloser fiir Prozessalarm, steigende sperren sperren Kanal 0
Flanke 3 freigeben Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3

2 Kurzschluss der Geberversorgung

1 Die Eingangsverzogerung gilt bei "0" nach "1" und bei "1" nach "0"

3 Nur bei Interfacemodul IM151-1 HIGH FEATURE und IM151-7 CPU parametrierbar

Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO)

Geratehandbuch, 04/2007, ASE01077140-01
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Parameter

2.1 Parameter
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Diagnose

3.1 Diagnose durch LED-Anzeige

LED-Anzeige

|

0O

00 4

.00

LN

0] Sammelfehler (rot)
® Statusanzeige fur Zustand des Eingangs (griin)

Status- und Fehleranzeigen

Ereignis (LEDs) Ursache Mafinahme
SF 1 5 2 6
ein Keine Parametrierung oder falsches | Uberpriifen Sie die
Modul gesteckt. Diagnosemeldung Parametrierung. Werten Sie
liegt vor die Diagnose aus.
ein Eingang am Kanal 0 aktiviert. —
ein Eingang am Kanal 1 aktiviert. —
ein Eingang am Kanal 2 aktiviert. —
ein | Eingang am Kanal 3 aktiviert. —

Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO)
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Diagnose

3.2 Fehlertypen

3.2 Fehlertypen

Digitale Elektronikmodule Fehlertypen

Tabelle 3-1  Fehlertypen

Fehlertyp Bedeutung Abhilfe
1o 00001: Kurzschluss Kurzschluss der Korrektur der
(in Verbindung mit IM151-1 Geberversorgung. Prozessverdrahtung
BASIC / IM151-1 COMPACT / | Diagnosemeldung erfolgt (Geberverdrahtung)
IM151-1 STANDARD, ab auf Kanal 0 und ist gliltig
6ES7151-1AA02-0ABO, flr das gesamte Modul.

IM151-1 FO STANDARD, ab
6ES7151-1AB01-0ABO) oder
IM151-1 HIGH FEATURE

26p 11010: externer Fehler

(in Verbindung mit IM151-1
STANDARD, bis 6ES7151-
1AA01-0ABO oder IM151-1 FO
STANDARD, bis 6ES7151-
1AB00-0ABO)

3.3 Alarme

Prozessalarm von Digitalen Eingabemodulen

76543210
Bytexea [ | [ [ [ [ ][]

Steigende Flanke am Kanal 0

Steigende Flanke am Kanal 1
Steigende Flanke am Kanal 2

Steigende Flanke am Kanal 3

Byte x+5, x+6 und x+7 immer 00,,

Bild 3-1 Aufbau ab Byte x+4 flir Prozessalarm (Digitaleingabe)

Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V HF (6ES7131-4BD01-0ABO)
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